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Note:
- Contact livré non assemblé
  Contact delivered unassembled
- Cable compatible: V73263
  Cable complatible: V73263
- Outil de sertissage:
  Contact intérieur TBD
  Contact extérieur TBD
 Crimping tool:
  Inner contact TBD
  Outer contact TBD
- Matières:
  - Contact extérieur: inox
  - Contact intermediaire: alliage de cuivre
  - Contact intérieur, fut de sertissage et ferule: laiton
  - Isolants: PTFE ou equivalent
 Material:
  - Outer contact: Stainlees steel
  - Intermediary contact: copper alloy
  - Inner contact, crimping barrel and ferule: brass
  - Inserts: PTFE or equivalant
- Traitements:
  - Contact extérieur: passivation
  - Contact intermediaire, intérieur, fut de sertissage et ferrule: dorure
 Finish:
  - Outer contact: passivation
  - Intermediary and inner contact, crimping barrek and ferrule: Gold
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172-PLC-268-00

Douille Coax T8 75 ohms 6G-SDI
Socket Coax S8 75ohms 6G-SDI

Ref : 612465 
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