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Hi-Flex結線プレス及び附属品
■概　説

Hi-Flex結線プレスおよび附属品は
「HIFシリーズ」リボンケーブル用
コネクタとリボンケーブルをより
確実により速く結線するためのも
のです。

■特　長
1. ラチェット機構による結線不良防止装置が付いておりますので不完全結線がありません。
2. 結線の際、コネクタの加圧によるコネクタの破損はガイドプレートがストッパーになっておりますので、
コネクタの破損はありません。

3. コネクタとケーブルの位置決めはガイドプレートのケースガイドおよびケーブルストッパーにより容易に
出来ます。

4. ケーブルストッパーを取り除くことによりケーブルの中間で結線することができます。

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。
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BHi-Flex結線プレス B加圧ブロック

製品番号

Hi-Flex結線プレス

HRS No.

CL550-0082-2

高さ

440mm

幅

160mm

奥ゆき

350mm

重量

13kg

Bガイドプレート

●GPT ●GPA

HIF3シリーズ用全極数共通ユニバーサルガイ
ドプレート。
スダレ形およびツイスト形ケーブル等のバラ
線部を一括圧接結線することができます。

HIF3・HIF4各シリーズごとに用意された全極
数共通のユニバーサルガイドプレート。
リボンケーブルを一括圧接結線します。

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。
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HIF4-※D-3.18R
（※極数：16.20.26.34.40）

BHIFシリーズ結線治具及び附属品一覧表

●ガイドプレートおよび加圧ブロックは当社コネクタ以外のコネクタの結線はできません。

●当社、結線プレスおよび附属品以外の結線プレスその他を使用した場合のコネクタ結線品質は保証いたしかねます。

●ガイドプレートと加圧ブロックは別売です。

製　品　番　号
圧接（結線プレス）

HRS No. 製品番号
ガイドプレート

HRS No. 製品番号
加圧ブロック

HRS No. 製品番号

極　　数

HIF2C-10DT-1.27R
HIF2C-16DT-1.27R
HIF2C-20DT-1.27R
HIF2C-26DT-1.27R
HIF2C-30DT-1.27R
HIF2C-34DT-1.27R
HIF2C-40DT-1.27R
HIF2C-50DT-1.27R
HIF2C-60DT-1.27R
HIF2E-10D-2.54R(A.B)
HIF2E-14D-2.54R(A.B)
HIF2E-16D-2.54R(A.B)
HIF2E-20D-2.54R(A.B)
HIF2E-26D-2.54R(A.B)
HIF2E-30D-2.54R(A.B)
HIF2E-34D-2.54R(A.B)
HIF2E-40D-2.54R(A.B)
HIF2E-50D-2.54R(A.B)
HIF2E-60D-2.54R(A.B)

HIF3BD-10PD-2.54R-MC
HIF3BA-16PD-2.54R-MC
HIF3BA-20PD-2.54R-MC
HIF3BA-26PD-2.54R-MC
HIF3BA-30PD-2.54R-MC
HIF3BA-34PD-2.54R-MC
HIF3BA-40PD-2.54R-MC
HIF3BA-50PD-2.54R-MC
HIF3BB-50PD-2.54R-MC
HIF3BA-60PD-2.54R-MC
HIF3BB-60PD-2.54R-MC
HIF3BAE-60PD-2.54R-MC
HIF3BA-64PD-2.54R-MC
HIF3BB-64PD-2.54R-MC

HIF5B-※D-2.54R
HIF5C-※D-2.54R
HIF5D-※D-2.54R

HIF6-※D-1.27R

HIF3シリーズ

HIF12-※DT-1.27R
（※極数：34.40.50.52.60.68.80.100）

A3E（A）-※D-2R
（※極数：44.50）

FX2B（A）-※S（A）-1.27R
（※極数：20.32.40.52.60.68.80.100）

HIF3A
HIF3B
HIF3BA
HIF3BB

種　別

CL550-0082-2 HIFLEX結線プレス
HHP502

全シリーズ
全　極　数

CL550-0103-0

CL550-0185-5

CL550-0156-7

CL550-0071-6
CL550-0072-9
CL550-0073-1
CL550-0074-4
CL550-0075-7
CL550-0076-0
CL550-0077-2

CL550-0078-5 HIF3-GPD50（専用加圧ブロックが含まれます）

HIF3-GPD60（専用加圧ブロックが含まれます）

HIF3-GPD64（専用加圧ブロックが含まれます）

CL550-0079-8

CL550-0167-3

CL550-0061-2
HIF4-GPA

（全極数共用）

HIF6-GPA
HIF6ケーブルカッターFC601

HIF1.3-GPT
（HIF1.HIF3全極数）共用

HIF12-GPA

A3E-GPA

FX2B（A）-GPA

CL550-0133-1

CL550-0133-1

CL550-0133-1

（専用加圧ブロックが含まれます）

（専用加圧ブロックが含まれます）

CL550-0133-1

加圧ブロックA-01
（全極数共用）

加圧ブロックA-01
（全極数共用）

CL550-0133-1

加圧ブロックA-01
（全極数共用）

加圧ブロックA-01
（全極数共用）

加圧ブロックA-01
（全極数共用）

CL550-0135-7 HIF5BG-GPA

CL550-0165-8
CL550-0166-0

CL550-0060-0

CL550-0208-9

CL550-0216-7

CL550-0212-6

HIF2E-GP

HIF3-GPA2
HIF3※シリーズ
（※A.B.BA.BBJ）
全極数共用

CL550-0133-1
HIF1加圧ブロック
加圧ブロックA-01
（全極数共用）

HIF3-GPD10（専用加圧ブロックが含まれます）
HIF3-GPD16（専用可圧ブロックが含まれます）
HIF3-GPD20（専用加圧ブロックが含まれます）
HIF3-GPD26（専用加圧ブロックが含まれます）
HIF3-GPD30（専用加圧ブロックが含まれます）
HIF3-GPD34（専用加圧ブロックが含まれます）
HIF3-GPD40（専用可圧ブロックが含まれます）

CL550-0186-8
CL550-0187-0
CL550-0187-0
CL550-0188-3
CL550-0189-6
CL550-0190-5
CL550-0191-8
CL550-0192-0
CL550-0193-3
CL550-0194-6

HIF2E-10PB
HIF2E-14/16PB
HIF2E-14/16PB
HIF2E-20PB
HIF2E-26PB
HIF2E-30PB
HIF2E-34PB
HIF2E-40PB
HIF2E-50PB
HIF2E-60PB

HIF2C-GPA
（全極数共用）

CL550-0104-3
CL550-0105-6
CL550-0106-9
CL550-0107-1
CL550-0108-4
CL550-0109-7
CL550-0110-6
CL550-0111-9
CL550-0112-1

HIF2C-10PB
HIF2C-16PB
HIF2C-20PB
HIF2C-26PB
HIF2C-30PB
HIF2C-34PB
HIF2C-40PB
HIF2C-50PB
HIF2C-60PB
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。 
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。




