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Red area as
full-mating indication

Delivery conditfion
y Eap<:>

Material: Aluminium

Surface: Anfhracite
tin-nickel over
electroless nickel

ohne unsere vorherige schrifiliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. auch fuer den
Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf

Crimp ferrule 1)
Material: Brass
Surface: Black zinc-nickel

~\\\\\\\\\\\\\\\___ over nickel
Lanyard

Material: Black aramid

Cable lug 1)

Material: Copper
Surface: Black zinc-nickel

Crimp ferrule 1)

Material: Brass

Surface: Black zinc-nickel
over nickel
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1) For crimp information see
assembly instruction 010.645.001.000.005

Cap pluggable to Series T: Push-Pull Plug and Break-Away Plug
Attention: This cap is only qualified for tin-nickel-plated Plugs
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see BOM
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Benennung/description:

Protective (Cap
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or trademarks. Documents shall not be provided
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