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E Technische Daten/Technical Dota: !
s Werkstoffe/Materials: Kontoki® /Contoct@ : 0.7 gm |
£ Gehtuse/Housing: Cu-Legierung Anschluf}/Termination: 0.38mm |
= /Cu-olloy Lat/Solder AWG 22 T
Kontokte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy Prifsponnung/Test Voltaoge: 875 V AC MoBe ohne Tole- | Rohteil: Rohgew. : PE-Model I -Nr.:
Isolierktrper/Insulation Body:  PEEK ranzangabe nach
Strombelostung/Current Lood: 1A mittel CAD-Nr . : BI.:
Ober f lachen/Sur faces: Einzelkontokte/single contocts DIN 150 2768 00028992
c Gehause/Housing matt verchromt 2005] Teq Name Benennung: VoRsTon.
= Kontakte/Contacts: mﬂujrlJr i\ZFUmEd Bearb} 23.054 T.Brand o , |
z | g0l Geor Gerdgteterl cpl. G
= Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 Norm.
e /Protection Class in mated — Zeichnungs Nr.: Vervielf. Pause
> | condition : ODU, G10LOC-PO4LFGO-0000
o And- Aend.-Mitt| Datum|  Nome Ersatz fir:
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